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Popis vyrobku:

Pouze v kombinaci s tésnici podloZkou Hygienic USIT® Ize zarutit utésnéni bez
vzniku mrtvého prostoru. LeSténé uzaviené matice maji drsnost povrchu Ra <

0,8 pym. Dale jsou vnitfni pfechody zhotoveny s minimalnim polomérem 3 mm, cozZ
zarucuje zamezeni ulpivani ¢asteek prachu a snadné Cisténi.

Uzaviena matice s nakruzkem pro tésnici podlozky Hygienic USIT® se nejlépe hodi k
upeviiovani v hygienickych prostorech a kromé toho vyhovuiji smérnicim EHEDG, coz
je potvrzeno pfislusnym certifikatem.

Material:
Nerezova ocel 1.4404.

Provedeni:
LeSténo.

Upozornéni:
Certifikat EHEDG je platny pouze pfi pouZiti se specidlné uzplisobenou tésnici

podlozkou Hygienic USIT® K1491.
Na vyzadani:

Nadstandardni provedeni.
PrisluSenstvi:

Tésnici podlozka K1491 Hygienic usIT®.

Sroub s estihrannou hlavou s nakruzkem K1492.
Nastréna hlava klice s plastovymi viozkami K1361.
0ckovy / stranovy kli¢ s ochrannym nastavcem K1362.
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Uzavrené matice z nerezove oceli s nakruzkem pro tesnici podlozky
Hygienic USIT®
Piehled zbozi
Uzaviené matice nerezové s nakruzkem pro tésnici podlozky Hygienic USIT®
Objednaci éislo D D1 H R SW T
K1493.04 M4 10,8 9 0,45 7 48
K1493.05 M5 11,8 11 05 8 6
K1493.06 M6 14 13 0,55 10 7.2
K1493.08 M8 18 16 06 13 96
K1493.10 M10 22 20 0,75 16 12
K1493.12 M12 26,6 23 09 18 14,4
K1493.16 M16 35 30 1,2 24 19,2
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