Aretacni a upinaci uchyt z oceli s plastovym hvézdicovym uchytem

Popis zbozi/obrazky produktu

Rastrovy vodici profil

- Aretacni kolik, zaskoceny - Aretacni kolik, zaskoceny
- Rastrovy vodici profil, upnuty - Upnuti uvolnéné

- Zapadkovy vodici systém, aretovany a - Zapadkovy vodici systém,

bez ville upnuty zavitovym pouzdrem aretovany ale ne bez vile

- Aretacni a upinaci tchyt vytazeny

- Aretacni kolik ve vyskoGené poloze

- Upnuti uvolnéné

- Zapadkovy vodici systém Ize pohybovat

Vykresy

Popis

Popis vyrobku:

Kinn

Aretaéni a upinaci Gichyt umoziiuje polohovani, zaji$téni a upinani riznych
prestavovacich prvki jen s jednim vyrobkem. Aretovani miize byt provedeno tvarové

pomoci ¢eptl a upinani silové pomoci elni plochy pouzdra.

Material:

Hvézdicovy Gchyt z termoplastu, tmavoSedy.
Zavitové pouzdro 1.0718.

Aretacni kolik z nerezové oceli 1.4305

Provedeni:
Ocel, pozinkovana.
Nerezova ocel bez povrchové Gpravy.

Prednosti:
Aretace a upinani v produktu.
Ergonomicka obsluha pomoci hvézdicového tchytu.

Na vyzadani:

Nadstandardni provedeni.

Prislusenstvi:

Sestihranné matice, nizké provedeni DIN 439
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Prehled zbozi
Aretacni a upinaci uchyt
Objednaci éislo D2 D3 H H1 L L1 Zdvih SW
S
K1582.108040 4 32 14 20 10 39 15 4 8
K1582.210050 M10 40 18 24,9 13 46,9 17 5 10
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Aretacni a upinaci uchyt z oceli s plastovym hvézdicovym uchytem

Prehled zbozi

Objednaci éislo D D1 D2 D3 H H1 L L1 Zdvih SW
S

K1582.312060 6 M12 50 22 31,8 17 57,8 20 6 12
K1582.416080 8 M16 63 26 40 21 74 26 8 16
K1582.108041 4 M8x1 32 14 20 10 39 15 4 8

K1582.210051 5 M10x1 40 18 249 13 46,9 17 5 10
K1582.312061 6 M12x1,5 50 22 31,8 17 57,8 20 6 12
K1582.416081 8 M16x1,5 63 26 40 21 74 26 8 16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



