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Teleskopicke listy, ocelové pro boéni montaz, piny vysuv, nosnost do 272
kg

Popis zbozi/obrazky produktu
Popis

Material:

Listy z oceli.

Kulickové klece z oceli.
Kulicky z oceli.

Provedeni:

LiSty pozinkované.

Kulickové klece pozinkované.
Kulicky kalené.

Pokyny k objednani:
Prodej jednotlivé.

Upozornéni:

U teleskopickych list s kompletnim vysunutim je zdvih pfiblizné shodny s montézni
délkou, ¢imz je zarucen vySSi komfort a pfistupnost. ZaskoCeni v oteviené

a uzaviené poloze. Teleskopickou liStu Ize otevfit nebo zaviit pouze pomoci
odblokovaci packy. Dynamicka zatézovaci kapacita teleskopickych list uvadi
maximalni zatiZitelnost svisle namontovaného paru teleskopickych list pfi vyuZiti
pIné drahy vysuvu. Uvedené nosnosti se vztahuji na maximalni hodnotu pfi

10.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontalni montaz.

Vlyska hlavy upevriovacich Sroubl by neméla presahnout 4,8 mm, jinak hrozi
nebezpeci kolize s jinymi ¢astmi liSty.

Teleskopicke liSty nelze objednat jako par.
Pokud je pozadovano oboustranné blokovani, je tfeba objednat levou a pravou verzi.
Pokud je pozadovano jednostranné blokovani, je mozna kombinace s K1720.

Prednosti:

ZaskoCeni v oteviené a uzaviené poloze
Pro naroéné aplikace

Manualni odblokovani

Lehky chod

Prislusenstvi:
Teleskopicke listy oceli K1720.

Vezméte na védomi:
Maximalni zatiZitelnost se vztahuje na pér teleskopickych list.

Odkaz na vykres:

1) Montazni otvor u K1719.03050 a K1719.03051 neni k dispozici
2) Montéazni otvor u K1719.05590 a K1719.05591 neni k dispoizici
3) Viyfez pro Srouby zamku

4) Jen referencni rozmér, Zadny montazni otvor

5) Provedeni B, stejné rozméry jako pravé provedeni
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Teleskopicke listy, ocelove pro bocni montaz, piny vysuv, nosnost do 272
kg
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Piehled zbozi
Teleskopickeé listy, ocelové, pro boéni montaz, piny vysuv, nosnost do 272 kg
Objednaci ¢islo Provedeni Typ provedeni Montaz Typ vyrobku Nosnost Druh baleni
na jeden par v
kg
K1719.03050 A levé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.03560 A levé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.04060 A levé boéni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.04570 A levé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.05080 A levé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.05590 A levé boéni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.06100 A levé bocni montaz standardni 267 jednotlivé baleno
K1719.06600 A levé bocni montaz standardni 264 jednotlivé baleno
K1719.07110 A levé bocni montéz standardni 261 jednotlivé baleno
K1719.07620 A levé bocni montaz standardni 258 jednotlivé baleno
K1719.08130 A levé bocni montaz standardni 256 jednotlivé baleno
K1719.08640 A levé bo€ni montéz standardni 256 jednotlivé baleno
K1719.09140 A levé bocni montaz standardni 248 jednotlivé baleno
K1719.10160 A levé bocni montaz standardni 237 jednotlivé baleno
K1719.10670 A levé bocni montéaz standardni 228 jednotlivé baleno
K1719.12190 A levé boCni montaz standardni 204 jednotlivé baleno
K1719.13720 A levé bo¢ni montaz standardni 196 jednotlivé baleno
K1719.15240 A levé bocni montéaz standardni 182 jednotlivé baleno
K1719.03051 B pravé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.03561 B pravé bo¢ni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.04061 B pravé boCni montéaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.04571 B pravé bocni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.05081 B pravé bo¢ni montaz standardni 272 jednotlivé baleno
K1719.05591 B pravé bocni montéaz standardni 272 jednotlivé baleno
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Teleskopicke listy, ocelove pro bocni montaz, piny vysuv, nosnost do 272
kg
Piehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni Typ provedeni Montaz Typ vyrobku Nosnost Druh baleni
na jeden par v
kg
K1719.06101 B pravé bocni montaz standardni 267 jednotlivé baleno
K1719.06601 B pravé bocni montaz standardni 264 jednotlivé baleno
K1719.07111 B pravé bocni montaz standardni 261 jednotlivé baleno
K1719.07621 B pravé bocni montaz standardni 258 jednotlivé baleno
K1719.08131 B pravé bocni montéaz standardni 256 jednotlivé baleno
K1719.08641 B pravé bocni montaz standardni 256 jednotlivé baleno
K1719.09141 B pravé bocni montaz standardni 248 jednotlivé baleno
K1719.10161 B pravé bocni montaz standardni 237 jednotlivé baleno
K1719.10671 B pravé bocni montaz standardni 228 jednotlivé baleno
K1719.12191 B pravé bocni montaz standardni 204 jednotlivé baleno
K1719.13721 B pravé bocni montaz standardni 196 jednotlivé baleno
K1719.15241 B pravé bocni montaz standardni 182 jednotlivé baleno
Objednacicislo A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A0 A1l A12 A13  Al4 A5 A6 B H Zdvih L
S
K1719.03050 12,7 - - - 2032 2604 2794 - - - - - - 153,9 179,3 198,4 19,1 76,2 304,8 304,8
K1719.03560 12,7 - - - 254 3112 3302 - - - - - - - 204,7 2301 249,2 19,1 76,2 3556 355,6
K1719.04060 12,7 - - - 3048 362 381 - - - - - - - 2555 280,9 300 19,1 76,2 406,4 406,4
K1719.04570 12,7 - - - 3556 412,8 4318 127 - - - - - - 306,3 331,7 350,8 19,1 76,2 457,2 457,2
K1719.05080 12,7 - - - 4064 4636 4826 127 - - - - - 296,6 357,1 3825 4016 19,1 76,2 508 508
K1719.05590 12,7 - - - 4572 5144 5334 127 1905 - - - - 347,7 407,9 4333 4524 191 76,2 558,8 558,8
K1719.06100 12,7 - - - 508 5652 584,2 127 190,5 - - - - 398,65 4587 484,1 5032 19,1 76,2 609,6 609,6
K1719.06600 12,7 - - - 5588 616 635 127 1905 - - - - 4493 5095 534,9 554 19,1 76,2 660,4 660,4
K1719.07110 12,7 - - - 6096 6668 6858 127 1905 - - - - 500,1 560,3 5857 604,8 19,1 76,2 7112 711,2
K1719.07620 12,7 235 - 501,7 6604 7176 736,6 127 190,5 - - - - 550,9 611,1 636,5 6556 19,1 76,2 762 762
K1719.08130 12,7235 - 5525 7112 7684 787,4 127 1905 - - - - 601,7 661,9 687,3 7064 19,1 76,2 8128 8128
K1719.08640 12,7235 - 603,2 762 8191 8382 127 190,5 - 5207 - - 652,5 712,7 7381 7571 19,1 76,2 8636 863,6
K1719.09140 12,7235 - 654,1 812,8 8699 889 127 190,5 368,3 520,7 - - 703,3 7635 7889 8079 19,1 76,2 9144 9144
K1719.10160 12,7 235 - 7557 9144 9715 990,6 127 190,5 368,3 - - - 804,9 8651 890,5 909,5 19,1 76,2 1016 1016
K1719.10670 12,7 235 - 806,5 9652 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 - - - 855,7 9159 9413 960,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8
K1719.12190 12,7 235 - 9589 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 8255 -  1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2
K1719.13720 12,7235 - 958,9 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 8255 -  1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 19,1 76,2 1371,6 1371,6
K1719.15240 12,7 235 596,6 958,9 1422,4 1479,5 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,8 19,1 76,2 1524 1524
K1719.03051 12,7 - - - 2032 2604 2794 - @ - - - - - - 153,9 179,3 198,44 19,1 76,2 304,8 304,8
K1719.03561 12,7 - - - 254 3112 3302 - - - - - - - 204,7 230,1 249,2 19,1 76,2 3556 3556
K1719.04061 12,7 - - - 3048 362 381 - - - - - - - 2555 280,9 300 19,1 76,2 406,4 406,4
K1719.04571 12,7 - - - 3556 4128 4318 127 - - - - - - 306,3 331,7 350,8 19,1 76,2 457,2 457,2
K1719.05081 12,7 - - - 406,4 463,6 4826 127 - - - - - 296,6 357,1 3825 4016 19,1 762 508 508
K1719.05591 12,7 - - - 4572 5144 5334 127 190,5 - - - - 347,7 4079 4333 4524 19,1 76,2 558,8 558,8
K1719.06101 12,7 - - - 508 5652 5842 127 190,5 - - - - 398,65 458,7 484,1 5032 19,1 76,2 609,6 609,6
K1719.06601 12,7 - - - 5588 616 635 127 1905 - - - - 4493 509,5 5349 554 19,1 76,2 660,4 660,44
K1719.07111 127 - - - 6096 6668 6858 127 1905 - - - - 500,1 560,3 5857 6048 19,1 76,2 711,2 711,2
K1719.07621 12,7235 - 501,7 6604 7176 736,6 127 190,5 - - - - 550,9 611,1 636,5 6556 19,1 76,2 762 762
K1719.08131 12,7235 - 5525 7112 7684 787,4 127 1905 - - - - 601,7 661,9 687,3 7064 19,1 76,2 8128 8128
K1719.08641 12,7235 - 6032 762 8191 8382 127 1905 - 520,7 - - 652,56 712,7 7381 757,1 19,1 76,2 863,6 863,6
K1719.09141 12,7235 - 6541 812,8 8699 889 127 190,5 368,3 520,7 - - 703,3 7635 7889 8079 19,1 76,2 9144 9144
K1719.10161 12,7235 - 7557 9144 9715 990,6 127 190,5 368,3 - - - 804,9 8651 890,5 909,5 19,1 76,2 1016 1016
K1719.10671 12,7235 - 806,5 9652 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 - - - 855,7 9159 9413 960,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8
K1719.12191 12,7 235 - 9589 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 8255 -  1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2
K1719.13721 12,7 235 - 958,9 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 19,1 76,2 1371,6 13716
K1719.15241 12,7 235 596,9 958,9 1422,4 1479,5 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,8 19,1 76,2 1524 1524
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