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Oto¢né a pevné pojezdoveé rolny z ocelového plechu standardni

provedeni
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Téleso z ocelového plechu. Kola PA 6.

Provedeni:
Téleso lisované. Téleso otocné rolny s 2nasobnym kulickovym uloZenim v otoGném

vénci s ochranou kuliéek. Kola s kluznymi loZisky.

Upozornéni:
Kola z PA 6 maji maly valivy odpor, jsou odolna v(ici korozi, viiCi otéru a obzvlast vici
tderdim a narazim.
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Otocné a pevné pojezdove rolny z oceloveho plechu standardni
provedeni
Vykresy
Otocna rolna Pevna rolna
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Piehled zbozi
Otocné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, standardni provedeni
Objednaci éislo Nazev Provedeni 1 UloZeni ABBIB2B3 D DI H L Ll Nosnost
kola kg
K1770.075321 Pevna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko - 3260 - 85 75 9 98 100 80 200
K1770.100371 Pevna rolna bez zajiStovaciho systému kluzné lozisko - 37 60 - 85 100 9 125 100 80 200
K1770.125401 Pevna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko - 40 60 - 85 125 9 150 100 80 200
K1770.150501 Pevna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko - 50 80 75 110 150 11 190 140 105 400
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Otocné a pevné pojezdove rolny z oceloveho plechu standardni

provedeni

Piehled zbozi
Objednaci cislo Nazev Provedeni 1 UlozZeni ABB1IB2B3 D DI H L Ll R Nosnost

kola kg

K1770.07532 Otocna rolna bez zajiStovaciho systému kluzné loZisko 353260 - 85 75 9 98 100 80 725 200
K1770.10037 Otocna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko 3537 60 - 85 100 9 125 100 80 85 200
K1770.12540 Otocna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko 40 40 60 - 85 125 9 150 100 80 102,5 200
K1770.15050 Otocna rolna bez zajistovaciho systému kluzné loZisko 60 50 80 75 110 150 11 190 140 105 135 400
K1770.075322 Otocné rolna se zajiStovacim systémem stop-fix kluzné loZisko 353260 - 85 75 9 98 100 80 725 200
K1770.100372 Otocna rolna se zajiStovacim systémem stop-fix kluzné lozisko 3537 60 - 85 100 9 125 100 80 85 200
K1770.125402 Otocnd rolna se zajistovacim systémem stop-fix kluzné lozisko 4040 60 - 85 125 9 150 100 80 102,5 200
K1770.150502 Otocna rolna se zajistovacim systémem stop-fix kluzné loZisko 60 50 80 75 110 150 11 190 140 105 135 400
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