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Nasazovaci celisti s prizmatem pro pevné celisti DS a ES ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Piehled zbhozi

Popis

Material:
Nastrojova ocel.

Provedeni:
Kaleno a brouseno (HRC 55).

Upozornéni:
Nasazovaci Gelisti s prizmatem se pouZivaji k upinani kulatych obrobkd. Diky podéIné
drazZce na zadni strané je Ize pfesné vyrovnat na pevnych Celistech ES a DS.

Pouziti:
Nasazovaci Gelisti s prizmatem se naSroubuiji na pevné dorazy ES a DS.
Prednosti:

Kulaté obrobky Ize s reprodukéni presnosti upnout pomoci nasazovacich celisti
S prizmatem.

Nasazovaci éelisti s prizmatem pro pevné ¢elisti DS a ES
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(
Nasazovaci celisti s prizmatem pro pevné celisti DS a ES
Piehled zbozi
Objednaci éislo vhodné pro L B H L1 Bt B2 D max. D1
Sirku systému upinaci prdmeér pro Sroub
DIN 912
K1754.05070 50 54,98 50 25 235 30 5 42 70 M5
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