Zavésy z nerezoveé oceli s upeviiovacim Sroubem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Nerezova ocel 1.4301.

Provedeni:
LeSténo nebo piskovano.

Upozornéni:

Kvalitni zavésy z nerezové oceli s upeviiovacim Sroubem maji thel rozevieni 95°.
Zavesy lze pouzivat v potravinarském, chemickém a farmaceutickém priimyslu.

Zavésy lze objednat v leSténém nebo piskovaném provedeni.
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Piehled zbozi
Zavésy z nerezové oceli s upeviiovacim Sroubem
Objednaci éislo Provedeni Typ provedeni Povrch A Al A2 A3 B Bl H D L
zékladniho
télesa
K1810.82650 A oval lestény 82 32 23 25 65 32 4 M6 50
K1810.82651 A oval piskovano 82 32 23 25 65 32 4 M6 50
K1810.65650 B kulaty leStény 65 40 - - 65 25 4 M6 50
K1810.65651 B kulaty piskovano 65 40 - - 65 25 4 M6 50

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



k1810 ,
Zavésy z nerezové oceli s upeviiovacim Sroubem ﬁ‘ﬂ

Prehled zbozi

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



