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2paprskova rucni ovliadaci kola z hliniku, s valcovym sklopnym uchytem, ﬂp
provedeni B, s licovanym otvorem, s drazkou pro zalicovanou pruzinu a
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Popis

Material:

Ruéni ovladaci kolo z hliniku.

Valcovy Uchyt a kryt nabojl z termoplastu, cerny.

Osa valcového tchytu, ocel brynyrovana.

Zavitovy kolik 1SO 4027 ocel tfidy pevnosti 45 H, ¢erna.

Provedeni:
Cerna nebo stfibrnd, komaxitovana

Upozornéni:
Axialni a radialni hazivost vénce kola < 0,4 mm.

Montaz:

Krytka naboje je dodavana demontovana.

Rucni ovladaci kola je mozné upevnit k hfideli bud pficnym zakolikovanim, nebo
valcovym Sroubem DIN 6912 a podlozkou K0173, a to pomoci drazky a pera.

U provedeni s pfitnym otvorem se pfipevnéni provadi zaSroubovanym zavitem koliku
IS0 4027.

Rozsah dodavky:

Hlinikové rucni ovladaci kolo.

Kryt naboje.

Valcovy sklopny uchyt

Zavitovy kolik IS0 4027 (provedeni s pfinym otvorem).

PrisluSenstvi:
K0173 Podlozky.
K1160 Srouby s valcovou hlavou a vnitfnim $estihranem, nizka hlava DIN 6912.

Odkaz na vykres:
1) Poloha pfi¢ného otvoru presazena o 90° vici drazce pro zalicovanou pruzinu
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2paprskova rucni ovladaci kola z hliniku, s valcovym sklopnym uchytem,
provedeni B, s licovanym otvorem, s drazkou pro zalicovanou pruzinu a

pEiéadvpEotvorem
Objednaci éislo Barva Provedeni Typ provedeni AB3 D1 D2D3 D4 D5D6 D7 H H2 L L1L2L3 T
zéakladniho
télesa
K1525.125121046 cerna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 42 4 12512 31 19,9 M6 20 M6 17,6 6,5 105 1856 49 13,8
K1525.125141056 cerna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 42 5 12514 31 19,9 M6 20 M6 17,6 6,5 105 18 56 49 16,3
K1525.160141056 cerna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 55 5 160 14 36 26 M8 26 M6 17,8 6,5 137 20 80 57 16,3
K1525.160161056 cerna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 55 5 160 16 36 26 M8 26 M6 17,8 8 137208057 18,3
K1525.125122046 stfibrna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 42 4 12512 31 19,9 M6 20 M6 17,6 6,5 105 18 56 49 13,8
K1525.125142056 stfibrna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 42 5 125 14 31 19,9 M6 20 M6 17,6 6,5 105 18 56 49 16,3
K1525.160142056 stfibrna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 55 5 160 14 36 26 M8 26 M6 17,8 6,5 137 20 80 57 16,3
K1525.160162056 stfibrna B licovana dira s drazkou, s pficnym otvorem 55 5 160 16 36 26 M8 26 M6 17,8 8 137 208057 18,3
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