Tlaéné prvky s pojistnym kolikem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Automatova ocel.

Provedeni:
Cementovano a brynyrovano.

Upozornéni:

Pricnym kolikem se zavitovy kolik K0390 spoji s tlacnym talifem bez moznost ztraty.
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Prehled zbozi
Tlacné prvky s pojistnym kolikem
Objednaci éislo D D1 D2 D3 D4 H H1 L P P1

K1916.06 12 46 10 2 5 7 2,5 3 4 16

K1916.08 16 6,1 12 2 7 9 4 35 5 2

K1916.10 20 8,1 15 2 8 11 5 46 7 2,7

K1916.12 25 8,1 18 2 10 13 6 4,6 7 2,7

K1916.14 28 - 20 25 10 14 6 57 75 2,5

K1916.16 32 12,1 22 25 14 15 7 6,7 75 2,5

K1916.20 40 15,6 28 2,5 18 16 9 8,3 8 3
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