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Otocneé upinace, hydraulické, dvojc¢inné / jedno¢inné s navratem pomoci ﬂ\p
pruziny

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Popis vyrobku:

Otocné upinace jsou urceny pro upinaci zafizeni, u nichz musi byt upinaci body pfi
vyjimani nebo vkladani volné. Otocné upinace pracuji jako jednocinné nebo dvojcinné
tazné valce. Pro otocné upinace je mozné vybirat ze tfi typd krytl a riiznych zplisobli
ovladani. Upinaci pohyb je iniciovan prekryvajicim se otoénym a zvedacim pohybem.
Vlastni upinaci zdvih se pak provadi linearnim pohybem. K dispozici jsou rlizné verze
s Uihlem natoceni 90° doleva nebo doprava. Otocné upinace jsou odolné, protoze
maji kovovy stérag, ktery chrani pfed vnikanim tfisek. Kromé toho chréni ochrana
proti pfetizeni otoény mechanismus pred poSkozenim, pokud dojde k zablokovani
otocného procesu.

Material:
Pouzdro a pist z oceli.
Tésnéni z NBR.

Provedeni:
Téleso brynyrované.
Pist kaleny.

Upozornéni:

Pokud je prekrocen pfipustny objemovy priitok na otocném upinaci, musi byt mezi né
pfipojen zpétny ventil Skrtici klapky.

Pripustny provozni tlak otonych upinacii zavisi na délce upinaciho ramene.

Pfi montaZi upinacich ramen je tfeba je drzet proti sobé, aby nedoSlo k poSkozeni
kulového vedeni otocnych upinaca.

V zavislosti na pfipojeni odvétravani musi byt sintrovy filtr jednoGinnych otocnych
upinaci nahrazen Sroubovym uzavérem.

Upinaci rameno pro otoCny upina€ neni soucasti dodavky.
Respektujte bezpeCnostni pokyny.

Zpusob ovladani:
- Zavitova spojka.
- Pirubovy spoj s 0-krouzkem.
- Navrtané kanaly.

Technické udaje:
Max. provozni tlak: 500 bar.

Montaz:
Viz montéazni obrys.

Prednosti:

- Integrovany kovovy stérac.

- Integrovana ochrana proti pretizeni.

- Bezkolizni pfistup k obrobku.

- Mnoho variant.

- Privod tlaku prostfednictvim riznych moznosti pfipojeni.

Rozsah dodavky:
- 1 ks Sroub a matice pro upinaci pfipravky jsou v dodavce.

PfisluSenstvi:
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Otocné upinace, hydraulicke, dvojcinné / jednocinné s navratem pomoci ﬁ‘ﬂ
pruziny

Popis zbozi/obrazky produktu

Upinaci rameno pro otocny upina¢ K1865.

Odkaz na vykres:

Provedeni A: horni pfiruba
Provedeni B: dolni pfiruba
Provedeni C: Sroubovaci zavit

montazni obrys
viz prisluSenstvi
3) U jednocinnych valcil je pripojka vybavena vestavénym sintrovym filtrem

1)
2)
)
4) otaceni doleva
)
)
)

5) otaceni doprava
6) upnout
7) Uvolnéni nebo odvzduSnéni pomoci jednocinného valce

Vykresy
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Otocneé upinace, hydraulické, dvojc¢inné / jedno¢inné s navratem pomoci

pruziny
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Upinaci zdvih

Otocny zdvih
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Otocné upinace, hydraulické, dvojcinné / jednocinné s navratem pomoci
pruziny
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Piehled zbozi
Otocné upinace, hydraulické, dvojcéinné / jednocinné s navratem pomoci pruziny
Objednaci ¢islo Provedeni  Typ provedeni Druh Smér Primér Zdvih B B1B2B3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
pripojeni otaCeni  pistu
K1864.25101404190211 A dvojcinné - levé 25 10 5037 28 32448 235201166 - - - 45 -
K1864.25101404190111 A dvojéinné - pravé 25 10 5037 28 32 448235201166 - - - 45 -
K1864.25251404190211 A dvojéinné - levé 25 25 5037 2832448235201166 - - - 45 -
K1864.25251404190111 A dvojcinné - pravé 25 25 503728 32448235201166 - - - 45 -
K1864.40131404190211 A dvojéinné - levé 40 13 6348 41465983353215 9 - - - 60 -
K1864.40131404190111 A dvojéinné - pravé 40 13 6348 41 465983353215 9 - - - 60 -
K1864.40251404190111 A dvojcinné - pravé 40 25 6348 41465983353215 9 - - - 60 -
K1864.40251404190211 A dvojéinné - levé 40 25 6348 41465983353215 9 - - - 60 -
K1864.25102404190111 A jednocinné - pravé 25 10 5037 28 32448 235201166 - - - 45 -
K1864.25102404190211 A jednocinné - levé 25 10 5037 28 32448 235201166 - - - 45 -
K1864.40132404190111 A jednocinné - pravé 40 13 6348 41465983353215 9 - - - 60 -
K1864.40132404190211 A jednocinné - levé 40 13 6348 41 465983353215 9 - - - 60 -
K1864.25101105190211 B dvojcinné zavitova pripojka levé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - - -
K1864.25101105190111 B dvojéinné zévitova pripojka pravé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - - -
K1864.25101205190211 B dvojéinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem levé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - - -
K1864.25101205190111 B dvojcinné prirubovy spoj s o-krouzkem pravé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - - -
K1864.25251105190111 B dvojéinné zavitova pripojka pravé 25 25 4530 - - - 23520 - 65 - - - - -
K1864.25251105190211 B dvojéinné zavitova pfipojka levé 25 25 4530 - - - 23520 -65- - - - -
K1864.25251205190111 B dvojcinné prirubovy spoj s o-krouzkem pravé 25 25 4530 - - - 23520 -65 - - - - -
K1864.25251205190211 B dvojéinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem levé 25 25 4530 - - - 23520 -65 - - - - -
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Otocneé upinace, hydraulické, dvojc¢inné / jedno

pruziny
Prehled zbozi

y

¢inné s na

y

vratem pomoci

Objednaci cislo Provedeni  Typ provedeni Druh Smér PrGmér Zdvih B B1 B2B3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
pripojeni otaceni  pistu

K1864.40131105190211 B dvojéinné zavitova pripojka levé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40131105190111 B dvojéinné zévitova pripojka pravé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40131205190111 B dvojéinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem pravé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40131205190211 B dvojéinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem levé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40251105190111 B dvojéinné zévitova pripojka pravé 40 25 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40251105190211 B dvojcinné zavitova pripojka levé 40 25 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40251205190111 B dvojcinné prirubovy spoj s o-krouzkem pravé 40 25 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40251205190211 B dvojcinné prirubovy spoj s o-krouzkem levé 40 25 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.25102105190111 B jednocinné zavitova pripojka pravé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - -
K1864.25102105190211 B jednocinné zavitova pripojka levé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - -
K1864.25102205190111 B jednocinné pfirubovy spoj s o-krouzkem pravé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - -
K1864.25102205190211 B jednocinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem levé 25 10 4530 - - - 23520 - 65 - - - -
K1864.40132105190111 B jednocinné zavitova pripojka pravé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40132105190211 B jednocinné zavitova pripojka levé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40132205190111 B jednocinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem pravé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.40132205190211 B jednocinné pfirubovy spoj s 0-krouzkem levé 40 13 6344 - - - 33532 -85 - - - -
K1864.25101306190111 C dvojcinné navrtané kanaly pravé 25 0 - - - - 42 23520 - 5242 -5
K1864.25101306190211 C dvojéinné navrtané kanaly levé 25 10 - - - - 42 23520 - 5242 -5
K1864.40131306190111 C dvojéinné navrtané kanaly pravé 40 13 - - - - 55 33532 - 6455 -5
K1864.40131306190211 C dvojcinné navrtané kanaly levé 40 13 - - - - 55 33532 - 6455 -5
K1864.25102306190111 C jednocinné navrtané kanaly pravé 25 10 - - - - 42 23520 - 5242 -5
K1864.25102306190211 C jednocinné navrtané kanaly levé 25 10 - - - - 42 23520 - 5242 -5
K1864.40132306190111 C jednocinné navrtané kanaly pravé 40 13 - - - - 55 33532 - 6455 -5
K1864.40132306190211 C jednocinné navrtané kanaly levé 40 13 - - - - 55 33532 - 6455 -5

Objednaci cislo Provedeni  Prlimér G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

pistu

K1864.25101404190211 A 25 M18x1,5 M6 126,5 78 57 3414 9 18 8 10 - - - - - - -
K1864.25101404190111 A 25 M18x1,5 M6 1265 78 57 3414 9 18 8 10 - - - - - - -
K1864.25251404190211 A 25 M18x1,5 M6 1585 94 73 3414 9 181025 - - - - - - -
K1864.25251404190111 A 25 M18x1,5 M6 1585 94 73 3414 9 181025 - - - - - - -
K1864.40131404190211 A 40 M28x1,5 M8 1475 94 66 40141019 9 13 - - - - - - -
K1864.40131404190111 A 40 M28x1,5 M8 1475 94 66 40141019 9 13 - - - - - - -
K1864.40251404190111 A 40 M28x1,5 M8 1735 107 79 401410191025 - - - - - - -
K1864.40251404190211 A 40 M28x1,5 M8 1735107 79 401410191025 - - - - - - -
K1864.25102404190111 A 25 M18x1,5 M6 1265 78 57 3414 9 18 8 10 - - - - - - -
K1864.25102404190211 A 25 M18x1,5 M6 126,5 78 57 3414 9 18 8 10 - - - - - - -
K1864.40132404190111 A 40 M28x1,5 M8 1475 94 66 40141019 9 13 - - - - - - -
K1864.40132404190211 A 40 M28x1,5 M8 1475 94 66 40141019 9 13 - - - - - - -
K1864.25101105190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 12655 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25101105190111 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1265 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25101205190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1265 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25101205190111 B 25 M18x1,5 M45x1,5 12655 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25251105190111 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1585 - 1375 - 11 9 - 1025 1005 5 - - - - -
K1864.25251105190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1585 - 1375 - 11 9 - 1025 1005 5 - - - - -
K1864.25251205190111 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1585 - 1375 - 11 9 - 1025 1005 5 - - - - -
K1864.25251205190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1585 - 1375 - 11 9 - 1025 1005 5 - - - - -
K1864.40131105190211 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40131105190111 B 40 M28x1,5 M60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40131205190111 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40131205190211 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40251105190111 B 40 M28x1,5 Me0x1,5 1735 - 1455 - 1110 - 10 25 107,5 6 - - - - -
K1864.40251105190211 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1735 - 1455 - 1110 - 1025 1075 6 - - - - -
K1864.40251205190111 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1735 - 1455 - 1110 - 1025 1075 6 - - - - -
K1864.40251205190211 B 40 M28x1,5 Me0x1,5 1735 - 1455 - 1110 - 10 25 107,5 6 - - - - -
K1864.25102105190111 B 25 M18x1,5 M45x1,5 12655 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25102105190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 1265 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25102205190111 B 25 M18x1,5 M4b5x1,5 1265 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.25102205190211 B 25 M18x1,5 M45x1,5 12655 - 1055 - 11 9 - 8 10 845 5 - - - - -
K1864.40132105190111 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40132105190211 B 40 M28x1,5 M60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
K1864.40132205190111 B 40 M28x1,5 Me60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - -
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Otocné upinace, hydraulické, dvojcinné / jednocinné s navratem pomoci
pruziny
Piehled zbozi
Objednaci Gislo Provedeni  Pramer G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Hi1 H12 H13 H14 HI5 H16 H17
pistu
K1864.40132205190211 B 40 M28x1,5 M60x1,5 1475 - 1195 - 1110 - 9 13 945 6 - - - - - - -
K1864.25101306190111 C 25 M18x1,5 M45x1,5 112 - 9 - - 9 - 810 70 - b3 41 37 24 20 105 8
K1864.25101306190211 C 25 M18x1,5 M45x15 112 - 91 - - 9 - 8 10 70 - 53 41 37 24 20 105 8
K1864.40131306190111 C 40 M28x1,5 M60x1,5 152 - 124 - - 10 - 9 13 99 - 66 46,5 415 29 24 125 10
K1864.40131306190211 C 40 M28x1,5 Me60x1,5 152 - 124 - - 10 - 9 13 99 - 66 465 415 29 24 12,5 10
K1864.25102306190111 C 25 M18x1,5 M45x15 112 - 91 - - 9 - 8 10 70 - 53 41 37 24 20 105 8
K1864.25102306190211 C 25 M18x1,5 M45x15 112 - 91 - - 9 - 8 10 70 - 53 41 37 24 20 105 8
K1864.40132306190111 C 40 M28x1,5 Me60x1,5 152 - 124 - - 10 - 9 13 99 - 66 465 415 29 24 12,5 10
K1864.40132306190211 C 40 M28x1,5 M60x1,5 152 - 124 - - 10 - 9 13 99 - 66 465 415 29 24 125 10
Objednaci éislo Provedeni Primér L L1 121314 L5 L6L7 SW SWi Objemovy tok Potfeba Potreba oleje
pistu max. oleje / zdvih /zpétny zdvih
(cm®/s) (cmd) (cm3)
K1864.25101404190211 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - - 27 - 3,2 3,2 8,8
K1864.25101404190111 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - - 27 - 3,2 3,2 8,8
K1864.25251404190211 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - - 27 - 3,2 6 17
K1864.25251404190111 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - 27 - 3,2 6 17
K1864.40131404190211 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 10 27,7
K1864.40131404190111 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 10 27,7
K1864.40251404190111 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 16 44
K1864.40251404190211 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 16 44
K1864.25102404190111 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - - 27 - 3,2 3,2 -
K1864.25102404190211 A 25 70 26,5 20 30 17 26,5 - - 27 - 3,2 3,2 -
K1864.40132404190111 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 10 -
K1864.40132404190211 A 40 85 345 273824 31 - - 40 - 10 10 -
K1864.25101105190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 8,8
K1864.25101105190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 32 3,2 8,8
K1864.25101205190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 8,8
K1864.25101205190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 8,8
K1864.25251105190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 32 6 17
K1864.25251105190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 6 17
K1864.25251205190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 6 17
K1864.25251205190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 32 6 17
K1864.40131105190211 B 40 8 - - - - - 6528 40 - 10 10 27,7
K1864.40131105190111 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 27,7
K1864.40131205190111 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 27,7
K1864.40131205190211 B 40 8 - - - - - 6528 40 - 10 10 27,7
K1864.40251105190111 B 40 8 - - - - - 6528 40 - 10 16 44
K1864.40251105190211 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 16 44
K1864.40251205190111 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 16 44
K1864.40251205190211 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 16 44
K1864.25102105190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 -
K1864.25102105190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 -
K1864.25102205190111 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 -
K1864.25102205190211 B 25 65 - - - - - 5015 27 - 3,2 3,2 -
K1864.40132105190111 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 -
K1864.40132105190211 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 -
K1864.40132205190111 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 -
K1864.40132205190211 B 40 8% - - - - - 6528 40 - 10 10 -
K1864.25101306190111 C 25 - - - - - - - - 21T 4 3,2 3,2 8,8
K1864.25101306190211 C 25 - - - - - - - - 27T 46 3,2 3,2 8,8
K1864.40131306190111 C 40 - - - - - - - - 40 55 10 10 27,7
K1864.40131306190211 C 40 - - - - - - - - 40 55 10 10 27,7
K1864.25102306190111 C 25 - - - - - - - - 27T 46 3,2 3,2 -
K1864.25102306190211 C 25 - - - - - - - - 2T 46 3,2 3,2 -
K1864.40132306190111 C 40 - - - - - - - - 40 55 10 10 -
K1864.40132306190211 C 40 - - - - - - - - 40 55 10 10 -
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Otocneé upinace, hydraulické, dvojc¢inné / jedno¢inné s navratem pomoci
pruziny
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