°
Pruzne tlacne prvky s drazkou a tlacnym cepem, standardni sila pruziny
Popis zbozi/obrazky produktu
p— Popis
Rost P
Material:
Pouzdro 1.4305.
Tlacny Gep 1.4034.
Pruzina 1.4310.
Provedeni:
Bez povrchové Upravy. Tlacny Gep kaleny.
Vykresy
F
i
KJ AV 74
L H
Prehled zbozi
Pruzné opérky s drazkou a tlatnym éepem, standardni sila pruziny
Objednaci cislo Material D D1 H L N Sila pruziny Sila pruziny
zakladni zatCatek konec
téleso FlccaN F2ccaN
K0314.04 nerezova ocel M4 1,8 1,5 9 0,6 6 20
K0314.05 nerezova ocel M5 2,4 2 12 08 6 20
K0314.06 nerezova ocel M6 2,7 2 14 1 7 20
K0314.08 nerezova ocel M8 4 2 16 1,2 15 30
K0314.10 nerezova ocel M10 45 25 19 16 20 35
K0314.12 nerezova ocel M12 6 35 22 2 30 55
K0314.16 nerezova ocel M16 8,5 45 24 25 45 100
K0314.20 nerezové ocel M20 10 65 30 25 60 120
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