®
Pruzné tlacné prvky s vnitinim Sestihranem a tlacnym Cepem, zvétSena ﬂ\p

sila pruziny
Popis zbozi/obrazky produktu

e Popis
&, "
frei
Material:

Pouzdro 1.4305.
Tlacny Gep 1.4034.
Pruzina 1.4310.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy. Tlacny Gep kaleny.

Odkaz na vykres:
1) Zalepeny zavitovy ¢ep
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Piehled zhozi

Pruzné opérky s vnitinim Sestihranem a tlaénym ¢epem, zvétSena sila pruziny

Objednaci cislo D D1 H L T N S Sila pruziny Sila pruziny Objednaci ¢islo
zacatek konec Montazniho klice
F1ccaN F2ccaN
K0319.205 M5 24 23 18 08 08 15 9 26 K0317.905
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Pruzné tlacéné prvky s vnitinim Sestihranem a tlaénym ¢epem, zvétSena

sila pruziny
Piehled zbozi

Objednaci cislo D D1 H L ™ N S Sila pruziny Sila pruziny Objednaci ¢islo
zacatek konec Montazniho klice
F1ccaN F2ccaN
K0319.206 M6 27 25 20 1 1 2 11 35 K0317.906
K0319.208 M8 3,5 3 2 14 12 25 15 48 K0317.908
K0319.210 M10 4 3 2 14 16 3 15 58 K0317.910
K0319.212 M12 6 4 28 2 2 4 19 74 K0317.912
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