Stopki wychylne
Opis artykutu/ilustracje produktu
Opis

Materiat:
Stopka poziomujaca i trzpier gwintowany ze stali.
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Wersja:
Stopka poziomujaca i trzpien gwintowany ocynkowane.
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Wskazowka:
Trzpien gwintowany jest potgczony z talerzykiem w sposéb umozliwiajgcy obracanie.
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Przeglad artykutow
Stopki
Nr Zaméwienia Wersja 1 A D D1 D2 H H1 L SW Obcigzalnos¢
maks. kN (tylko przy
obciazeniu statycznym)
K0678.03008X016 bez otworu - 30 M8 - 11 27 16 13 2,5
K0678.03008X020 bez otworu - 30 M8 - 11 31 20 13 2,5
K0678.03008X030 bez otworu - 30 M8 - 11 41 30 13 2,5
K0678.03008X040 bez otworu - 30 M8 - 11 51 40 13 2,5
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Stopki wychylne
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja 1 A D D1 D2 H H1 L SwW Obcigzalno$¢
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)
K0678.03008X050 bez otworu - 30 M8 - 1 61 50 13 2,5
K0678.03010X016 bez otworu - 30 M10 - 125 285 16 17 3,5
K0678.03010X020 bez otworu - 30 M10 - 125 325 20 17 35
K0678.03010X030 bez otworu - 30 M10 - 125 425 30 17 35
K0678.03010X040 bez otworu - 30 M10 - 125 525 40 17 3,5
K0678.03010X050 bez otworu - 30 M10 - 125 625 50 17 35
K0678.03010X060 bez otworu - 30 M10 - 125 725 60 17 35
K0678.04008X016 bez otworu - 40 M8 - 1 27 16 13 2,5
K0678.04008X020 bez otworu - 40 M8 - 11 31 20 13 2,5
K0678.04008X030 bez otworu - 40 M8 - 1 41 30 13 2,5
K0678.04008X040 bez otworu - 40 M8 - 1 51 40 13 2,5
K0678.04008X050 bez otworu - 40 M8 - 11 61 50 13 2,5
K0678.04010X016 bez otworu - 40 M10 - 11 27 16 17 35
K0678.04010X020 bez otworu - 40 M10 - 1 3120 17 3,5
K0678.04010X030 bez otworu - 40 M10 - 11 41 30 17 35
K0678.04010X040 bez otworu - 40 M10 - 1 51 40 17 3,5
K0678.04010X050 bez otworu - 40 M10 - 1 61 50 17 3,5
K0678.04010X060 bez otworu - 40 M10 - 11 7160 17 35
K0678.05008X016 bez otworu - 50 M8 - 125 285 16 13 2,5
K0678.05008X020 bez otworu - 50 M8 - 125 325 20 13 2,5
K0678.05008X030 bez otworu - 50 M8 - 125 425 30 13 2,5
K0678.05008X040 bez otworu - 50 M8 - 125 525 40 13 2,5
K0678.05008X050 bez otworu - 50 M8 - 125 625 50 13 2,5
K0678.05010X016 bez otworu - 50 M10 - 14 30 16 17 35
K0678.05010X020 bez otworu - 50 M10 - 14 34 20 17 3,5
K0678.05010X030 bez otworu - 50 M10 - 14 4 30 17 35
K0678.05010X040 bez otworu - 50 M10 - 14 54 40 17 35
K0678.05010X050 bez otworu - 50 M10 - 14 64 50 17 3,5
K0678.05010X060 bez otworu - 50 M10 - 14 74 60 17 3,5
K0678.06008X016 bez otworu - 60 M8 - 135 295 16 13 2,5
K0678.06008X020 bez otworu - 60 M8 - 135 335 20 13 2,5
K0678.06008X030 bez otworu - 60 M8 - 135 435 30 13 2,5
K0678.06008X040 bez otworu - 60 M8 - 135 535 40 13 2,5
K0678.06008X050 bez otworu - 60 M8 - 135 635 50 13 2,5
K0678.06010X016 bez otworu - 60 M10 - 15 31 16 17 3,5
K0678.06010X020 bez otworu - 60 M10 - 15 3B 20 17 35
K0678.06010X030 bez otworu - 60 M10 - 15 45 30 17 3,5
K0678.06010X040 bez otworu - 60 M10 - 15 55 40 17 35
K0678.06010X050 bez otworu - 60 M10 - 15 65 50 17 35
K0678.06010X060 bez otworu - 60 M10 - 15 7% 60 17 3,5
K0678.13008X016 z otworem 243 30 M8 4 11 27 16 13 2,5
K0678.13008X020 z otworem 243 30 M8 4 11 31 20 13 2,5
K0678.13008X030 z otworem 243 30 M8 4 1 41 30 13 2,5
K0678.13008X040 z otworem 243 30 M8 4 11 51 40 13 25
K0678.13008X050 z otworem 243 30 M8 4 11 61 50 13 2,5
K0678.13010X016 z otworem 243 30 M10 4 125 285 16 17 3,5
K0678.13010X020 z otworem 243 30 M10 4 12,5 325 20 17 3,5
K0678.13010X030 z otworem 243 30 M10 4 125 425 30 17 35
K0678.13010X040 z otworem 243 30 M10 4 125 525 40 17 3,5
K0678.13010X050 z otworem 243 30 M10 4 125 625 50 17 35
K0678.13010X060 z otworem 243 30 M10 4 125 725 60 17 3,5
K0678.14008X016 z otworem 30 40 M8 5 1 27 16 13 2,5
K0678.14008X020 z otworem 30 40 M8 5 11 31 20 13 2,5
K0678.14008X030 z otworem 30 40 M8 5 11 41 30 13 2,5
K0678.14008X040 z otworem 30 40 M8 5 1 51 40 13 2,5
K0678.14008X050 z otworem 30 40 M8 5 11 61 50 13 2,5
K0678.14010X016 z otworem 30 40 M10 5 1 27 16 17 3,5
K0678.14010X020 z otworem 30 40 M10 5 1 3120 17 3,5
K0678.14010X030 z otworem 30 40 M10 5 11 41 30 17 35
K0678.14010X040 z otworem 30 40 M10 5 1 51 40 17 35
K0678.14010X050 z otworem 30 40 M10 5 1 61 50 17 35
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Stopki wychylne
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja 1 A D D1 D2 H H1 L SwW Obcigzalno$¢
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)
K0678.14010X060 z otworem 30 40 M10 5 11 71 60 17 3,5
K0678.15008X016 z otworem 3% 50 M8 55 12,5 285 16 13 2,5
K0678.15008X020 z otworem 3 50 M8 55 125 325 20 13 2,5
K0678.15008X030 z otworem 3% 50 M8 55 125 425 30 13 2,5
K0678.15008X040 z otworem 3% 50 M8 55 12,5 525 40 13 2,5
K0678.15008X050 z otworem 3% 5 M8 55 125 625 50 13 2,5
K0678.15010X016 z otworem 3 50 M10 55 14 30 16 17 3,5
K0678.15010X020 z otworem 3% 50 MI10 55 14 34 20 17 35
K0678.15010X030 z otworem 3% 50 MI0 55 14 4 30 17 3,5
K0678.15010X040 z otworem 3% 50 MI10 55 14 54 40 17 3,5
K0678.15010X050 z otworem 3% 50 MI10 55 14 64 50 17 35
K0678.15010X060 z otworem 3% 50 MI0 55 14 74 60 17 3,5
K0678.16008X016 z otworem 46 60 M8 55 13,5 295 16 13 2,5
K0678.16008X020 z otworem 46 60 M8 55 13,5 335 20 13 2,5
K0678.16008X030 z otworem 46 60 M8 55 135 435 30 13 2,5
K0678.16008X040 z otworem 46 60 M8 55 13,5 535 40 13 2,5
K0678.16008X050 z otworem 46 60 M8 55 135 635 50 13 2,5
K0678.16010X016 z otworem 46 60 MI0 55 15 31 16 17 3,5
K0678.16010X020 z otworem 46 60 MI0 55 15 3% 20 17 3,5
K0678.16010X030 z otworem 46 60 MI0 55 15 45 30 17 35
K0678.16010X040 z otworem 46 60 MI0 55 15 55 40 17 3,5
K0678.16010X050 z otworem 46 60 MI0 55 15 65 50 17 3,5
K0678.16010X060 z otworem 46 60 MI0 55 15 7% 60 17 35
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