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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Натяжной крюк и натяжной болт сталь закаленная.

Исполнение:
вороненная.
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Чертежи

Обзор изделий

Крюки натяжные с угловой установкой

Номер заказа D D1 D2 D3 A B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3 L M S SW Момент затяжки
макс. Нм

F
макс. кН

K0016.08 M8 6,4 20 28 38 26 19,5 12 6 6 2,5 62 47,5 25 18 50 10 4 6 30 17
K0016.10 M10 8,4 24 34 48 31 22,5 14 7,5 9 3 74 57,5 30 21 64 12 5 8 50 18
K0016.12 M12 10,5 28 40 55 36,5 26 16,5 9 10,5 3,5 87 67 35 24 75 15 5 10 60 20
K0016.16 M16 12,8 34 48 65 43,5 31 19,5 10 16,5 4 112 87 45 32 88 20 5 14 120 24


