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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Дуропласт PF 31, черный.
Выступающая втулка, сталь.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная.

Исполнение:
Oтполированный до блеска.

Указание на чертеже:
Форма E: выступающая стальная втулка
Форма G: глухое отверстие
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба

Чертежи

Обзор изделий

Рукоятки крестообразные DIN 6335, Форма E

Номер заказа Форма D D1 D8 H H3 H5 H6 L T
K0148.306 E M6 32 12 23 - 9 12 - 12
K0148.308 E M8 40 14 26 - 10 13 - 15
K0148.310 E M10 50 18 32 - 12 18 - 18
K0148.312 E M12 63 20 40 - 14 23 - 22
K0148.316 E M16 80 25 50 - 17 28 - 28
K0148.405 G 5 25 12 16 8 - - - 12
K0148.406 G 6 32 14 20 10 - - - 15
K0148.408 G 8 40 18 25 13 - - - 18
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Обзор изделий

Номер заказа Форма D D1 D8 H H3 H5 H6 L T
K0148.410 G 10 50 22 32 20 - - - 21
K0148.412 G 12 63 26 40 25 - - - 25
K0148.205 K M5 25 12 16 8 - - - 9,5
K0148.206 K M6 32 14 20 10 - - - 12
K0148.208 K M8 40 18 25 13 - - - 14
K0148.210 K M10 50 22 32 20 - - - 18
K0148.212 K M12 63 26 40 25 - - - 22
K0148.216 K M16 80 35 50 30 - - - 30

K0148.505X15 L M5 25 12 16 8 - - 15 -
K0148.505X20 L M5 25 12 16 8 - - 20 -
K0148.505X25 L M5 25 12 16 8 - - 25 -
K0148.505X30 L M5 25 12 16 8 - - 30 -
K0148.505X40 L M5 25 12 16 8 - - 40 -
K0148.505X50 L M5 25 12 16 8 - - 50 -
K0148.506X15 L M6 32 14 20 10 - - 15 -
K0148.506X20 L M6 32 14 20 10 - - 20 -
K0148.506X25 L M6 32 14 20 10 - - 25 -
K0148.506X30 L M6 32 14 20 10 - - 30 -
K0148.506X40 L M6 32 14 20 10 - - 40 -
K0148.506X50 L M6 32 14 20 10 - - 50 -
K0148.508X20 L M8 40 18 25 13 - - 20 -
K0148.508X25 L M8 40 18 25 13 - - 25 -
K0148.508X30 L M8 40 18 25 13 - - 30 -
K0148.508X35 L M8 40 18 25 13 - - 35 -
K0148.508X40 L M8 40 18 25 13 - - 40 -
K0148.508X45 L M8 40 18 25 13 - - 45 -
K0148.508X50 L M8 40 18 25 13 - - 50 -
K0148.510X20 L M10 50 22 32 20 - - 20 -
K0148.510X25 L M10 50 22 32 20 - - 25 -
K0148.510X30 L M10 50 22 32 20 - - 30 -
K0148.510X35 L M10 50 22 32 20 - - 35 -
K0148.510X40 L M10 50 22 32 20 - - 40 -
K0148.510X45 L M10 50 22 32 20 - - 45 -
K0148.510X50 L M10 50 22 32 20 - - 50 -
K0148.512X20 L M12 63 26 40 25 - - 20 -
K0148.512X30 L M12 63 26 40 25 - - 30 -
K0148.512X40 L M12 63 26 40 25 - - 40 -
K0148.512X50 L M12 63 26 40 25 - - 50 -
K0148.512X60 L M12 63 26 40 25 - - 60 -

Рукоятки крестообразные DIN 6335, Форма G

Номер заказа Форма D D1 D8 H H3 T

K0148.405 G 5 25 12 16 8 12
K0148.406 G 6 32 14 20 10 15
K0148.408 G 8 40 18 25 13 18
K0148.410 G 10 50 22 32 20 21
K0148.412 G 12 63 26 40 25 25


