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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Ручка фасонная, сталь. Осевая часть, сталь.

Исполнение:
Фасонная ручка и осевая часть оцинкованны, с синей пассивацией.

Указание:
Фасонные ручки с D1 = 25 мм и 32 мм имеют длину резьбы L2 меньше
заданной в стандарте DIN 98. Фасонная ручка подходит к маховикам по DIN
950.

Чертежи

Обзор изделий

Фасонные ручки, вращающиеся, подобные DIN 98, форма E, из стали

Номер заказа Вид резьбы D D1 D4 D6 L L1 L3 L4 SW

K0168.0616055 наружная резьба M6 16 10 14 11 54,5 5,5 5 3
K0168.0820067 наружная резьба M8 20 13 18 13 67 6 6 4
K0168.1025083 наружная резьба M10 25 16 21 13 83 8 6,5 5
K0168.1232105 наружная резьба M12 32 20 26 16 105,5 10,5 8 6
K0168.1636117 наружная резьба M16 36 22 29 26 117 11 9 8


