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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Кнопка с накаткой, термопласт.
Шайба из алюминия.

Исполнение:
Кнопка с накаткой, цвет черно-серый.
Шайба, анодированная, цвет черный.

Указание:
Маркировка стрелки гравируется после анодирования. Установочный винт
для крепления втулки дополнительно фиксирован запрессованной шайбой.
Отверстие втулки H7 гарантирует беззазорную посадку на оси.

Δ На этом месте укажите цветовой код крышки. При черном цвете крышки
цветной код не требуется.

Указание на чертеже:
1) Установочный винт для крепления

Чертежи
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Обзор изделий

Ручки с накаткой с маркировкой

Номер заказа Цвет
крышки

D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 T

K0249.105 чёрно-серый RAL 7021 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1051 оранжевый RAL 2004 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1052 ярко-зелёный RAL6032 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1053 синий RAL5017 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1055 светло-серый RAL 7035 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1056 ярко-красный RAL 3020 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.1057 ярко-жёлтый RAL 1021 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17
K0249.206 чёрно-серый RAL 7021 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2061 оранжевый RAL 2004 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2062 ярко-зелёный RAL6032 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2063 синий RAL5017 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2065 светло-серый RAL 7035 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2066 ярко-красный RAL 3020 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.2067 ярко-жёлтый RAL 1021 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5
K0249.308 чёрно-серый RAL 7021 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3081 оранжевый RAL 2004 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3082 ярко-зелёный RAL6032 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3083 синий RAL5017 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3085 светло-серый RAL 7035 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3086 ярко-красный RAL 3020 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22
K0249.3087 ярко-жёлтый RAL 1021 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22


