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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь закалённая 1.1181.

Исполнение:
Закалённый поверхностный слой и воронёный.

Чертежи

Обзор изделий

Болты опорные установочные с контргайкой

Номер заказа D D1 H H1 H2 H3
мин.

H3
max.

H4 E SW R F,
прибл.N

K0306.05 M5 5 50 32 40 20,5 42,5 5 11,5 10 7 1000
K0306.06 M6 6 50 32 40 21 41 5 11,5 10 8 1430
K0306.08 M8 8 50 32 40 22 38 5 15 13 11 2620
K0306.10 M10 10 52 32 40 25 37 5 19,6 17 14 4180

K0306.101 M10 10 70 32 56 42 55 6 19,6 17 14 4180
K0306.12 M12 12 70 40 56 36 52 6 21,9 19 16 6100

K0306.121 M12 12 95 50 80 51 77 6 21,9 19 16 6100
K0306.14 M14 14 100 63 80 44 79 8 25,4 22 20 8320
K0306.16 M16 16 100 63 80 45 76 8 27,7 24 25 11520

K0306.161 M16 16 120 63 100 65 96 8 27,7 24 25 11520
K0306.20 M20 20 110 70 88 50 90 10 34,6 30 28 18000
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