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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Пробки термопласт армированные стекловолокном.
Резьбовая вставка из латуни.

Исполнение:
Пробка черная. Резьбовая вставка никелированная.

Указание:
Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных
оснований на трубках с квадратным сечением.

Чертежи

Обзор изделий

Пробки резьбовые для труб с квадратным сечением
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Обзор изделий

Номер заказа A B C L S Подходящий к
квадратным

трубам

Допустимая
нагрузка
макс., кН

K0430.103015 M10 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.123015 M12 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.143015 M14 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.163015 M16 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.103020 M10 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.123020 M12 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.143020 M14 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.163020 M16 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.104015 M10 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.124015 M12 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.144015 M14 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.164015 M16 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.204015 M20 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.104020 M10 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.124020 M12 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.144020 M14 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.164020 M16 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.204020 M20 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.104025 M10 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.124025 M12 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.144025 M14 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.164025 M16 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.204025 M20 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.104030 M10 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.124030 M12 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.144030 M14 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.164030 M16 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.204030 M20 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.104040 M10 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.124040 M12 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.144040 M14 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.164040 M16 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.204040 M20 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.125015 M12 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.145015 M14 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.165015 M16 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.205015 M20 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.125020 M12 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.145020 M14 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.165020 M16 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.205020 M20 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.125025 M12 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.145025 M14 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.165025 M16 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.205025 M20 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.125030 M12 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.145030 M14 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.165030 M16 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.205030 M20 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.125040 M12 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.145040 M14 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.165040 M16 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.205040 M20 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.146020 M14 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.166020 M16 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.206020 M20 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.146030 M14 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.166030 M16 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.206030 M20 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.146040 M14 60 52,5 55 45 60 x 4 12
K0430.166040 M16 60 52,5 55 45 60 x 4 12
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Обзор изделий

Номер заказа A B C L S Подходящий к
квадратным

трубам

Допустимая
нагрузка
макс., кН

K0430.206040 M20 60 52,5 55 45 60 x 4 12


