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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из термопласта, полиамида.
Рефлектор из полимера.

Исполнение:
Корпус из термопласта, полиамида, прозрачный, высокопрочный, стойкий к
старению, термостабильный до 90 °C, стойкий к действию растворителей, но
не спирта. Не морозостойкий.
Уплотнение, безасбестовое.
Рефлектор, цвет белый.

По запросу:
Резиновое уплотнение (NBR).

Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Контрольная отметка
3) Рефлектор

Чертежи

Обзор изделий

Номер заказа Форма D D1 D2 L L1 SW Момент
затяжки
макс. Нм

K0445.222038 B 22 G3/8 12 6,5 12 18 7
K0445.228012 B 28 G1/2 16 8 12 24 15
K0445.235034 B 36 G3/4 21 8,5 13,5 30 20
K0445.243100 B 42 G1 30 9 16 36 25
K0445.251114 B 51 G1 1/4 32 10 17 42 -
K0445.258112 B 58 G1 1/2 39 10 21 50 -
K0445.274200 B 74 G2 48 12 20 64 -
K0445.2221615 B 22 M16X1,5 12 6,5 12,5 18 7
K0445.2251815 B 25,5 M18X1,5 14 6 12,5 21 10
K0445.2282015 B 28 M20X1,5 16 7,5 12 24 15
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Обзор изделий

Номер заказа Форма D D1 D2 L L1 SW Момент
затяжки
макс. Нм

K0445.2282215 B 28 M22X1,5 16 7,5 12,5 24 15
K0445.2362615 B 36 M26X1,5 21 8,5 13,5 30 20
K0445.2362715 B 36 M27X1,5 21 8,5 13,5 30 20
K0445.2514015 B 51 M40X1,5 32 10 17 42 -


