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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.

Указание:
Резьбовое отверстие служит для закрепления элементов приспособления.
При помощи опорных планок, регулируемых, можно установить любую
позицию.

Чертежи

Обзор изделий

Опорные планки, регулируемые

Номер заказа D L L1 B B1 H H1

K0824.12025 M12 90 40 38 13 25 12
K0824.12032 M12 90 40 38 13 32 19
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Обзор изделий

Номер заказа D L L1 B B1 H H1

K0824.12040 M12 90 40 38 13 40 27
K0824.12050 M12 90 40 38 13 50 37
K0824.12125 M12 140 90 38 13 25 12
K0824.12132 M12 140 90 38 13 32 19
K0824.12140 M12 140 90 38 13 40 27
K0824.12150 M12 140 90 38 13 50 37
K0824.16032 M16 90 40 50 17 32 15
K0824.16040 M16 90 40 50 17 40 23
K0824.16050 M16 90 40 50 17 50 33
K0824.16132 M16 140 90 50 17 32 15
K0824.16140 M16 140 90 50 17 40 23
K0824.16150 M16 140 90 50 17 50 33


