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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь 1.0737
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 90.

Исполнение:
оцинкованная сталь.

Указание:
Рабочая температура: –20/+100 °C.
Рабочее давление: макс. 70 бар для статического применения.

Чертежи

Обзор изделий

Пробки резьбовые с шестигранным углублением

Номер заказа D D1 L L1 SW

K1102.15018 15 G1/8 13 9 4
K1102.19014 19 G1/4 16 11 6
K1102.22038 22 G3/8 17 11 6
K1102.27012 27 G1/2 20 14 8
K1102.32034 32 G3/4 20 14 12
K1102.40001 40 G1 22 16 12
K1102.50114 50 G1 1/4 25 18 12
K1102.55112 55 G1 1/2 24 17 24
K1102.141010 15 M10X1 12 8 5
K1102.171215 17 M12X1,5 16 10 6
K1102.191415 19 M14X1,5 16 10 6
K1102.221615 22 M16X1,5 16 10 6
K1102.251815 25 M18X1,5 17 11 8
K1102.272015 27 M20X1,5 18 12 8
K1102.282215 28 M22X1,5 18 12 10
K1102.322615 32 M26X1,5 20 13,5 12
K1102.322702 32 M27X2 20 13,5 12
K1102.403302 40 M33X2 21 15 17
K1102.504202 50 M42X2 24 17 22
K1102.554802 55 M48X2 24 17 24



K1102
Пробки резьбовые с шестигранным углублением

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Обзор изделий


