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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь.
Класс прочности 10.9.

Исполнение:
Упорный штифт вороненый.
Гайка оцинкованная.

Указание:
Упорный штифт (размер M3) доступен только с классом прочности 8.8.

Чертежи

Обзор изделий

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.

Номер заказа Форма D L K SW SR1

K1200.10316 A M3 16 2 5,5 -
K1200.10325 A M3 25 2 5,5 -
K1200.10416 A M4 16 2,5 7 -
K1200.10425 A M4 25 2,5 7 -
K1200.10435 A M4 35 2,5 7 -
K1200.10516 A M5 16 3,5 8 -
K1200.10525 A M5 25 3,5 8 -
K1200.10535 A M5 35 3,5 8 -
K1200.10625 A M6 25 3,8 10 -
K1200.10635 A M6 35 3,8 10 -
K1200.10640 A M6 40 3,8 10 -
K1200.10812 A M8 12 5 13 -
K1200.10816 A M8 16 5 13 -
K1200.10820 A M8 20 5 13 -
K1200.10825 A M8 25 5 13 -
K1200.10830 A M8 30 5 13 -
K1200.10835 A M8 35 5 13 -
K1200.10840 A M8 40 5 13 -
K1200.10845 A M8 45 5 13 -
K1200.10850 A M8 50 5 13 -
K1200.10855 A M8 55 5 13 -
K1200.10865 A M8 65 5 13 -
K1200.10870 A M8 70 5 13 -
K1200.10885 A M8 85 5 13 -
K1200.11035 A M10 35 6 17 -
K1200.11040 A M10 40 6 17 -
K1200.11050 A M10 50 6 17 -
K1200.11060 A M10 60 6 17 -
K1200.11240 A M12 40 7 19 -
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Обзор изделий

Номер заказа Форма D L K SW SR1

K1200.11260 A M12 60 7 19 -
K1200.11270 A M12 70 7 19 -
K1200.11650 A M16 50 9,5 24 -
K1200.11660 A M16 60 9,5 24 -
K1200.11670 A M16 70 9,5 24 -
K1200.20316 B M3 16 2 5,5 10
K1200.20325 B M3 25 2 5,5 10
K1200.20416 B M4 16 2,5 7 10
K1200.20425 B M4 25 2,5 7 10
K1200.20435 B M4 35 2,5 7 10
K1200.20516 B M5 16 3,5 8 12
K1200.20525 B M5 25 3,5 8 12
K1200.20535 B M5 35 3,5 8 12
K1200.20625 B M6 25 3,8 10 15
K1200.20635 B M6 35 3,8 10 15
K1200.20640 B M6 40 3,8 10 15
K1200.20812 B M8 12 5 13 20
K1200.20816 B M8 16 5 13 20
K1200.20820 B M8 20 5 13 20
K1200.20825 B M8 25 5 13 20
K1200.20830 B M8 30 5 13 20
K1200.20835 B M8 35 5 13 20
K1200.20840 B M8 40 5 13 20
K1200.20845 B M8 45 5 13 20
K1200.20850 B M8 50 5 13 20
K1200.20855 B M8 55 5 13 20
K1200.20865 B M8 65 5 13 20
K1200.20870 B M8 70 5 13 20
K1200.20885 B M8 85 5 13 20
K1200.21035 B M10 35 6 17 30
K1200.21040 B M10 40 6 17 30
K1200.21050 B M10 50 6 17 30
K1200.21060 B M10 60 6 17 30
K1200.21240 B M12 40 7 19 30
K1200.21260 B M12 60 7 19 30
K1200.21270 B M12 70 7 19 30
K1200.21650 B M16 50 9,5 24 35
K1200.21660 B M16 60 9,5 24 35
K1200.21670 B M16 70 9,5 24 35


