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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero para temple y revenido.

Versión:
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.

Indicación:
La perforación roscada sirve para fijar los elementos del dispositivo.
Con los apoyos ajustables, se puede alcanzar cualquier posición.

Planos

Nuestros productos

Apoyos ajustables

Referencia D L L1 B B1 H H1

K0824.12025 M12 90 40 38 13 25 12
K0824.12032 M12 90 40 38 13 32 19
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Nuestros productos

Referencia D L L1 B B1 H H1

K0824.12040 M12 90 40 38 13 40 27
K0824.12050 M12 90 40 38 13 50 37
K0824.12125 M12 140 90 38 13 25 12
K0824.12132 M12 140 90 38 13 32 19
K0824.12140 M12 140 90 38 13 40 27
K0824.12150 M12 140 90 38 13 50 37
K0824.16032 M16 90 40 50 17 32 15
K0824.16040 M16 90 40 50 17 40 23
K0824.16050 M16 90 40 50 17 50 33
K0824.16132 M16 140 90 50 17 32 15
K0824.16140 M16 140 90 50 17 40 23
K0824.16150 M16 140 90 50 17 50 33


