Pés niveladores

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
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Visdo geral dos artigos
Pés niveladores
Codigo do artigo Versdo 1 A D D1 D2 H H1 L SW Capacidade de carga
max. kN (apenas
com carga estatica)
K0678.03008X016 sem furo - 30 M8 - 1 27 16 13 2,5
K0678.03008X020 sem furo - 30 M8 - 1 3 20 13 2,5
K0678.03008X030 sem furo - 30 M8 - 1 4 30 13 2,5
K0678.03008X040 sem furo - 30 M8 - 1 51 40 13 2,5
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Pés niveladores

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Versao 1 A D D1 D2 H H1 L SW Capacidade de carga
max. kN (apenas
com carga estatica)

K0678.03008X050 sem furo - 30 M8 - 1 61 50 13 2,5
K0678.03010X016 sem furo - 30 M0 - 12,5 285 16 17 35
K0678.03010X020 sem furo - 30 M10 - 12,5 325 20 17 35
K0678.03010X030 sem furo - 30 M10 - 12,5 425 30 17 35
K0678.03010X040 sem furo - 30 M0 - 12,5 525 40 17 35
K0678.03010X050 sem furo - 30 M10 - 12,5 625 50 17 35
K0678.03010X060 sem furo - 30 M10 - 12,5 725 60 17 35
K0678.04008X016 sem furo - 40 M8 - 11 27 16 13 2,5
K0678.04008X020 sem furo - 40 M8 - 11 31 20 13 2,5
K0678.04008X030 sem furo - 40 M8 - 1 41 30 13 2,5
K0678.04008X040 sem furo - 40 M8 - 11 51 40 13 2,5
K0678.04008X050 sem furo - 40 M8 - 11 61 50 13 2,5
K0678.04010X016 sem furo - 40 M0 - 1 27 16 17 35
K0678.04010X020 sem furo - 40  M10 - 11 31 20 17 35
K0678.04010X030 sem furo - 40 M10 - 1 4 30 17 3,5
K0678.04010X040 sem furo - 40  M10 - 1 51 40 17 35
K0678.04010X050 sem furo - 40 M0 - 11 61 50 17 35
K0678.04010X060 sem furo - 40 M10 - 11 7 60 17 35
K0678.05008X016 sem furo - 50 M8 - 12,5 285 16 13 2,5
K0678.05008X020 sem furo - 50 M8 - 12,5 325 20 13 2,5
K0678.05008X030 sem furo - 50 M8 - 12,5 425 30 13 2,5
K0678.05008X040 sem furo - 50 M8 - 12,5 525 40 13 2,5
K0678.05008X050 sem furo - 50 M8 - 12,5 625 50 13 2,5
K0678.05010X016 sem furo - 50 M10 - 14 30 16 17 35
K0678.05010X020 sem furo - 50 M10 - 14 34 20 17 35
K0678.05010X030 sem furo - 50 M10 - 14 44 30 17 35
K0678.05010X040 sem furo - 50 M10 - 14 54 40 17 35
K0678.05010X050 sem furo - 50 M10 - 14 64 50 17 35
K0678.05010X060 sem furo - 50 M10 - 14 74 60 17 35
K0678.06008X016 sem furo - 60 M8 - 13,5 295 16 13 2,5
K0678.06008X020 sem furo - 60 M8 - 13,5 335 20 13 2,5
K0678.06008X030 sem furo - 60 M8 - 13,5 435 30 13 2,5
K0678.06008X040 sem furo - 60 M8 - 13,5 535 40 13 2,5
K0678.06008X050 sem furo - 60 M8 - 13,5 635 50 13 2,5
K0678.06010X016 sem furo - 60 M10 - 15 31 16 17 35
K0678.06010X020 sem furo - 60 M10 - 15 35 20 17 35
K0678.06010X030 sem furo - 60 M10 - 15 45 30 17 35
K0678.06010X040 sem furo - 60 M10 - 15 55 40 17 35
K0678.06010X050 sem furo - 60 M10 - 15 65 50 17 35
K0678.06010X060 sem furo - 60 M10 - 15 75 60 17 35
K0678.13008X016 com furo 243 30 M8 4 1 27 16 13 2,5
K0678.13008X020 com furo 243 30 M8 4 1 31 20 13 2,5
K0678.13008X030 com furo 243 30 M8 4 1 41 30 13 2,5
K0678.13008X040 com furo 243 30 M8 4 1 51 40 13 2,5
K0678.13008X050 com furo 243 30 M8 4 1 61 50 13 2,5
K0678.13010X016 com furo 243 30 M10 4 12,5 285 16 17 35
K0678.13010X020 com furo 243 30 M10 4 12,5 325 20 17 35
K0678.13010X030 com furo 243 30 M10 4 12,5 425 30 17 35
K0678.13010X040 com furo 243 30 M10 4 12,5 525 40 17 35
K0678.13010X050 com furo 243 30 M10 4 12,5 625 50 17 35
K0678.13010X060 com furo 243 30 M10 4 12,5 725 60 17 35
K0678.14008X016 com furo 30 40 M8 5 11 27 16 13 2,5
K0678.14008X020 com furo 30 40 M8 5 11 31 20 13 2,5
K0678.14008X030 com furo 30 40 M8 5 1 41 30 13 2,5
K0678.14008X040 com furo 30 40 M8 5 11 51 40 13 2,5
K0678.14008X050 com furo 30 40 M8 5 11 61 50 13 2,5
K0678.14010X016 com furo 30 40 M0 5 1 27 16 17 35
K0678.14010X020 com furo 30 40  M10 5 11 31 20 17 35
K0678.14010X030 com furo 30 40 M10 5 11 41 30 17 35
K0678.14010X040 com furo 30 40  M10 5 1 51 40 17 35
K0678.14010X050 com furo 30 40  M10 5 11 61 50 17 35
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Pés niveladores

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Vers@o 1 A D D1 D2 H H1 L SW Capacidade de carga
max. kN (apenas
com carga estatica)

K0678.14010X060 com furo 30 40 M10 5 il 71 60 17 3,5
K0678.15008X016 com furo 35 50 M8 55 125 285 16 13 2,5
K0678.15008X020 com furo 35 50 M8 55 125 325 20 13 2,5
K0678.15008X030 com furo 35 50 M8 55 125 425 30 13 2,5
K0678.15008X040 com furo 35 50 M8 55 125 525 40 13 2,5
K0678.15008X050 com furo 35 50 M8 55 125 625 50 13 25
K0678.15010X016 com furo 35 50 M10 55 14 30 16 17 3,5
K0678.15010X020 com furo 35 50 M10 55 14 34 20 17 3,5
K0678.15010X030 com furo 35 50 MI10 55 14 4 30 17 3,5
K0678.15010X040 com furo 35 50 M10 55 14 54 40 17 3,5
K0678.15010X050 com furo 35 50 MI10 55 14 64 50 17 3,5
K0678.15010X060 com furo 35 50 M10 55 14 74 60 17 3,5
K0678.16008X016 com furo 46 60 M8 55 135 295 16 13 2,5
K0678.16008X020 com furo 46 60 M8 55 135 335 20 13 2,5
K0678.16008X030 com furo 46 60 M8 55 135 435 30 13 2,5
K0678.16008X040 com furo 46 60 M8 55 135 535 40 13 2,5
K0678.16008X050 com furo 46 60 M8 55 135 635 50 13 2,5
K0678.16010X016 com furo 46 60 M10 55 15 31 16 17 3,5
K0678.16010X020 com furo 46 60 MI0 55 15 3 20 17 3,5
K0678.16010X030 com furo 46 60 MI0 55 15 45 30 17 3,5
K0678.16010X040 com furo 46 60 MI0 55 15 55 40 17 3,5
K0678.16010X050 com furo 46 60 MI0 55 15 65 50 17 3,5
K0678.16010X060 com furo 46 60 MI0 55 15 7% 60 17 3,5
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