Poignée étoile quatre lobes plate
Description de I'article/illustrations du produit

Description

Description du produit :

Excellente sécurité de prise, ainsi qu’un design séduisant sont les facteurs d’une
fonctionnalité parfaite. La forme plate convient pour les environnements de taille
réduite.

Matiére, Finition :

Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revétement en thermoplastique souple, noir.
Zingué, taraudage en laiton.

Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.

Nota :
Les poignées étoile quatre lobes plates SYMPA TOUCH sont disponibles en 5 tailles
avec taraudage et filetage.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, modeles et coloris.
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Apercu des articles
Poignée étoile quatre lobes plate avec taraudage
Référence Forme D D1 D2 H H1 T L
K0278.3505 K M5 35,5 14,2 15,5 2,8 12,5 -
K0278.3506 K M6 35,5 14,2 15,5 28 12,5 -
K0278.4405 K M5 445 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.4406 K M6 445 17,5 19,3 3,3 12,5 -
K0278.4408 K M8 44,5 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.4410 K M10 445 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.5005 K M5 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5 -
K0278.5006 K M6 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5 -
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Poignée étoile quatre lobes plate

Apercu des articles

Référence Forme D D1 D2 H H1 T L
K0278.5008 K M8 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5 -
K0278.5010 K M10 50,8 23,6 22,1 3,8 12,5 -
K0278.6306 K M6 63,5 31,7 27,7 4.6 12,5 -
K0278.6308 K M8 63,5 31,7 27,7 4.6 12,5 -
K0278.6310 K M10 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5 -
K0278.6312 K M12 63,5 31,7 21,7 4.6 12,5 -
K0278.7608 K M8 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5 -
K0278.7610 K M10 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5 -
K0278.7612 K M12 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5 -

K0278.3506X15 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 15
K0278.3506X20 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 20
K0278.3506X25 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 25
K0278.3506X35 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 35
K0278.4406X15 L M6 445 17,5 19,3 3,3 - 15
K0278.4406X20 L M6 445 17,5 19,3 3,3 - 20
K0278.4406X25 L M6 445 17,5 19,3 3,3 - 25
K0278.4406X35 L M6 445 17,5 19,3 3,3 - 35
K0278.4408X16 L M8 445 17,5 19,3 3,3 - 16
K0278.4408X25 L M8 445 17,5 19,3 3,3 - 25
K0278.4408X35 L M8 445 17,5 19,3 3,3 - 35
K0278.4410X20 L M10 445 17,5 19,3 3,3 - 20
K0278.4410X30 L M10 445 17,5 19,3 3,3 - 30
K0278.4410X40 L M10 445 17,5 19,3 3,3 - 40
K0278.4410X50 L M10 445 17,5 19,3 3,3 - 50
K0278.5006X15 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 - 15
K0278.5006X20 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 - 20
K0278.5006X25 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 - 25
K0278.5006X35 L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 - 35
K0278.5008X16 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 16
K0278.5008X25 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 25
K0278.5008X35 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 35
K0278.5010X30 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 30
K0278.5010X40 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 40
K0278.5010X50 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 50
K0278.6306X15 L M6 63,5 31,7 27,7 4.6 - 15
K0278.6306X20 L M6 63,5 31,7 21,7 4,6 - 20
K0278.6306X25 L M6 63,5 31,7 27,7 4.6 - 25
K0278.6306X35 L M6 63,5 31,7 27,7 4.6 - 35
K0278.6308X16 L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 - 16
K0278.6308X25 L M8 63,5 31,7 27,7 4.6 - 25
K0278.6308X35 L M8 63,5 31,7 27,7 4.6 - 35
K0278.6310X30 L M10 63,5 31,7 27,7 4.6 - 30
K0278.6310X40 L M10 63,5 31,7 27,7 4,6 - 40
K0278.6310X50 L M10 63,5 31,7 27,7 4.6 - 50
K0278.7608X16 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 16
K0278.7608X25 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 25
K0278.7608X35 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 35
K0278.7610X30 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 30
K0278.7610X40 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 40
K0278.7610X50 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 50
Poignée étoile quatre lobes plate avec filetage
Référence Forme D D1 D2 H H1 L
K0278.3506X L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 15/20/25/35
K0278.4406X L M6 445 17,5 19,3 3,3 15/20/25/35
K0278.4408X L M8 445 17,5 19,3 3,3 16/25/35
K0278.4410X L M10 445 17,5 19,3 3,3 20/30/40/50
K0278.5006X L M6 50,8 23,6 22,1 3,8 15/20/25/35
K0278.5008X L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 16/25/35
K0278.5010X L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 30/40/50
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Poignée étoile quatre lobes plate

Apercu des articles

Référence Forme D D1 D2 H H1 L
K0278.6306X L M6 63,5 31,7 27,7 46 15/20/25/35
K0278.6308X L M8 63,5 31,7 21,7 4,6 16/25/35
K0278.6310X L M10 63,5 31,7 27,7 46 30/40/50
K0278.7608X L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 16/25/35
K0278.7610X L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 30/40/50
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