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Herramienta de montaje para inserto roscado
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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Modo de accionamiento:
Herramientas de montaje para insertos roscados

Nuestros productos

Referencia Adecuado para
roscas interiores

D1

Ø de la
broca de

instalación

Ø del avellanado
de instalación

+0,25

Instalación
de macho
de roscar

Profundidad del
filete mínima de

instalación

Ø de la
broca de

desmontaje

Profundidad
de perforación
de desmontaje

K0398.805 M5 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0398.806 M6 8,8 10,3 M10x1,25 11,5 7,5 4,8
K0398.808 M8 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 4,8
K0398.810 M10 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 11,5 4,8
K0398.812 M12 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8

Referencia Ø de la
broca de

instalación

Ø del avellanado
de instalación

+0,25

Instalación
de macho
de roscar

Profundidad del
filete mínima de

instalación

Ø de la
broca de

desmontaje

Profundidad
de perforación
de desmontaje

K0399.804 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0399.805 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0399.806 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8
K0399.808 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0399.810 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0399.812 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0399.814 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0399.816 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0399.818 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0399.820 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4
K0399.822 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4
K0399.824 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4

Referencia Ø de la
broca de

instalación

Ø del avellanado
de instalación

+0,25

Instalación
de macho
de roscar

Profundidad del
filete mínima de

instalación

Ø de la
broca de

desmontaje

Profundidad
de perforación
de desmontaje

K0400.808 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0400.810 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0400.812 10,8 12,3 M10x1,25 14,5 9,5 4,8
K0400.814 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0400.816 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0400.818 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0400.820 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0400.822 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0400.824 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0400.830 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4


